
 TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

MULTI 15

GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser

EINSATZBEREICH
Pressluft- und Wasserschlauch für industrielle Anwendungen.

AUFBAU
Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textilgeflechte.

Decke: SBR, schwarz, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C  bis +70°C.

6-25mm

32-63mm



GENERAL INDUSTRY MULTI 15

INNEN-Ø
mm

AUSSEN-Ø
mm

BETRIEBS-
DRUCK

bar
BERST-DRUCK

bar
BIEGE-RADIUS

mm
GEWICHT

kg/m

STANDARD-
LIEFER-
LÄNGEN

m
ARTIKEL-NR.

LAGER (l) oder
MB
m

6.0 12.0 15 45 30 0.13 40 5513820 3400

8.0 14.0 15 45 40 0.16 40 5513821 3400

10.0 16.0 15 45 50 0.19 40 5513822 3400

13.0 20.0 15 45 65 0.29 40 5513823 l

16.0 23.0 15 45 80 0.34 40 5513824 1560

19.0 26.0 15 45 90 0.39 40 5513825 l

25.0 33.0 15 45 110 0.57 40 5513826 l

32.0 42.0 15 45 320 0.77 40 5513827 120

38.0 48.0 15 45 380 0.89 40 5513828 ¤

51.0 63.0 15 45 510 1.43 40 5513829 l

63.0 77.0 15 45 630 2 40 5513830 120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.
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